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Pneumatische Verbindungstechnik = Verschraubungs-Zubehér

Winkel-Verschraubung, konisch
= AuBengewinde - R1/8 -R 1

Umgebungstemperatur min./max. -20°C/ +80°C

Betriebsdruck min./max. 0 bar /16 bar

Werkstoffe:

Schraube Messing, vernickelt
00110657 Gehause Messing, vernickelt

Gewinde Messing, vernickelt

00107923

Materialnummer An- SW Liefer- Typ / Ausfiih-
CIETS menge rung

[Stiick]
1823391733 R1/8 8,0 19,0 10 10 FPT-S-RVK
1823391734 R 1/4 11,0 24,0 13 10 FPT-S-RVK
1823391735 R3/8 11,5 26,5 17 5 FPT-S-RVK
1823391736 R1/2 15,0 30,0 21 5 FPT-S-RVK
1823391737 R 3/4 14,5 32,0 25 2 FPT-S-RVK
1823391738 R1 16,8 39,0 30 2 WINKELVER-
SCHRAUBG .

Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfligbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
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